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Cantilever Arm with EOL Channel

VLASTNOSTI

Perforated, cold rolled

Slotted backplate

Material: Ocel
Y,
Povrchova uprava: Electrogalvanized [w
SPECIFIKACE

Katalogové ¢islo Article Number Length (L)
CEOLT13HO180EG 599879 180mm
CEOL13HO300EG 599880 300mm

Height (H): 120 mm

Width (W): 40 mm

Thickness (T): 1.25mm

A: 18 mm

B: 27 mm

C: 15.5mm

D: 60 mm

E: 4 mm

X: 11 x18 mm

Y: 8.5x20 mm

Hole Size (HS): 10.5mm
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https://devinstance.nvent.com/cs-cz/caddy/products/efsce0l13h0180eg
https://devinstance.nvent.com/cs-cz/caddy/products/efsce0l13h0300eg
https://www.nvent.com/caddy
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UPOZORNENI

Produkty nVent musi byt instalovany a pouzivany pouze tak, jak je uvedeno v instrukcnich listech a materialech pro Skoleni

nVent. Instrukeni listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vaseho zastupce zakaznického servisu nVent. Nespravna
instalace, zneuziti, nespravné pouziti nebo jiny nedostatek Uplného dodrZzovani pokynd a varovani nVent mlize zpUsobit
selhani produktu, poSkozeni majetku, vazné zranéni osob a smrt a/nebo zrusit vasi zaruku.
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