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INCS8 Internal Strut Beam Clamp

VLASTNOSTI

Mounts strut within beams
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SPECIFIKACE
Table 1/2
Katalogové Cislo Article Material Povrchova uprava Strut Type A Screw Diameter
Number (Sc)
INC8 336290 Spring nVent CADDY A (41 x 47 mm),C (21 x41 13 8
Steel Armour mm) mm
Table 2/2
Katalogové cislo Article Number Screw Length (L) Torque (TQ) Static Load
INC8 336290 25mm 6 N-m 450N

DALSi PODROBNOSTI O PRODUKTU

Strut channel must be cut 3/4" (20mm) shorter than the inner distance between the two beam flanges in order to
accomodate the clamps.
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DIAGRAMS

UPOZORNENI

Produkty nVent musi byt instalovany a pouzivany pouze tak, jak je uvedeno v instrukcnich listech a materialech pro Skoleni
nVent. Instrukeni listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vaseho zastupce zakaznického servisu nVent. Nespravna
instalace, zneuziti, nespravné pouziti nebo jiny nedostatek Uplného dodrZzovani pokynd a varovani nVent mlize zpUsobit
selhani produktu, poSkozeni majetku, vazné zranéni osob a smrt a/nebo zrusit vasi zaruku.
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