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C-Channel U-Shaped Washer

FUNKTIONER

U-shaped wrap around washer

For use with C-Profiles

Materiale: Stal

Finish: Electrogalvanized

SPECIFIKATIONER

Katalognummer Artikelnummer A B c Thickness (T) Hole Size (HS) Channel Type
PLNEO10 588250 28mm  30mm 15 mm 2 mm 10.5 mm EO, EOL
PLNE1208 588260 31Tmm 30mm 13.5mm 2mm 8.5 mm EOL, EQ, E1
PLNE3408 588280 39mm 30mm 17.5mm 3 mm 8.5 mm E2, E3, E4
PLUNITO 588290 35mm 30mm 10 mm 3mm 10.5mm E1,E2, E2L
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https://devinstance.nvent.com/da-dk/caddy/products/efsplne010
https://devinstance.nvent.com/da-dk/caddy/products/efsplne1208
https://devinstance.nvent.com/da-dk/caddy/products/efsplne3408
https://devinstance.nvent.com/da-dk/caddy/products/efspluni10
https://www.nvent.com/caddy

DIAGRAMS

ADVARSEL

>
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nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og traeningsmaterialer.

Vejledninger er tilgaengelige pd www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepraesentant. Forkert installation, misbrug,

fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at fglge nVents instruktioner og advarsler kan medfgre funktionsfejl,

materielle skader, alvorlige personskader eller dgd og/eller ugyldigggre din garanti.
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