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nVent CADDY Speed Link SLK Verschluss

MERKMALE

Die Verschlussmechanik, die werkzeuglos durch Dricken
oder Ziehen zu bedienen ist, erlaubt eine sehr einfache
Justierung

Der kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar

Der von der Schlaufe eingeschlossene Seilwinkel kann bis
zu °90 betragen, dadurch kann der Verschluss sehr nahe
an der Last positioniert werden

Die Rohrchen der Verschlussmechanik lassen sich auch
mit Handschuhen einfach und sicher bedienen

Die doppelseitigen Verschlussmechaniken erlauben eine

einfache Hohenjustage

Material: Stahl;Polypropylen;Zinklegierung Y, U
c ) (UL

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer  Artikelnumme Durchmesser Hohe Breite Dicke Winkel Zertifizierunge
r Stahlseil (H) (W) (T) (a) n

SLK2C200 196600 1.5-2mm 55mm 19 mm 12.5mm 90 °Max cUL, ITB, UL

SLK2R10 196770 1.5-2mm 55mm 19 mm 12.5mm 90 °Max UL, cUL,ITB

SLK3C200 196730 3mm 62mm 24 mm 16 mm 90 ° Max

ZUSATZLICHE PRODUKTDETAILS

Die Verschlisse dirfen nur mit Seilen aus dem nVent CADDY Speed Link Angebot benutzt werden. Flir Zubehor muss der
spezifizierte Seildurchmesser dem des Verschlusses entsprechen. Nicht mit anderen Seilen verwenden.
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https://devinstance.nvent.com/de-at/caddy/products/efsslk2c200
https://devinstance.nvent.com/de-at/caddy/products/efsslk2r10
https://devinstance.nvent.com/de-at/caddy/products/efsslk3c200
https://www.nvent.com/caddy
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WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent

installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-
Kundendienstvertreter. Unsachgemale Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie
zum Tod fihren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika Europa Europa APAC
+1.800.753.9221 Niederlande: Deutschland: Shanghai:
Option 1 — Kundendienst +31 800-0200135 800 1890272 +862124121618/19
Option 2 — Technischer Frankreich: Sonstige Lander: Sydney:
Support +33 800901 793 +31 13 5835404 +61 2 9751 8500
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lizenziert. Alle tibrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behilt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen

vorzunehmen.
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