\/

I’“/éﬂt | cADDY

We connect and protect

nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Flanschklipp

MERKMALE

Befestigung von Gewindestangen an Tragerflanschen

Gewindestangenhanger kann vertikal nach unten bewegt werden

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

Dank der mihelosen ,Eindriicken und fertig”-Funktion konnen Monteure die Gewindestange einfach durch das

Montageloch schieben, wo sie sofort einrastet

Vorgefertigte Bauteile mit Gewindestangen lassen sich leicht anheben und einstecken; das spart Zeit und Geld

Funktioniert mit leicht beschadigtem Gewinde und kleinen Graten an der Gewindestange

Der Offnungsmechanismus wird mit einer Zange betétigt

Material: Federstahl
Oberflache: nVent CADDY Armour

SPEZIFIKATIONEN

® ® C€

Katalognummer Artikelnumm Stangengrofe

er (RS)
4QTI24 174841 6
4QTI4 174842 6

Flanschstarke
(FT)

3-8mm

2-3mm

Statische
Last

330N

330N

Zertifizierungen
cUL, CE, 4QTI24, 4QT158, M6TI24,

M6TI58, UL

cUL, UL
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Katalognummer Artikelnumm StangengroBe  Flanschstiarke  Statische Zertifizierungen

er (RS) (FT) Last
4QTI158 174843 6 8-14 mm 330N CE, 4QTI124, 4QT158, M6TI124,
M6TI58, cUL, UL
4QTI1912 174844 6 14-20 mm 330N cuL, UL
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WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-
Kundendienstvertreter. Unsachgemale Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie
zum Tod fihren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie
lizenziert. Alle tibrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behilt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen

vorzunehmen.
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