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Kabelschneider, #36 Stiitzen, 6 mm Max.

Kabeldurchmesser

KATALOGNUMMER

CSBC48

MERKMALE

Erlaubt einen sauberen Schnitt durch das Stahlseil
Special blade design reduces wire rope fraying

With anti-jamming mechanism

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 402536
Material: Stahl
StltzengroRe: #36
Kabeldurchmesser: 6mm

Lange: 600mm

ZUSATZLICHE PRODUKTDETAILS

Verwenden sie den Seilschneider SLWC fiir die Stahlseildurchmesser von #12 und #18 mm.

WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-
Kundendienstvertreter. Unsachgemale Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kdnnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie
zum Tod fihren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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