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Das Aluminium-Set zur Wandmontage (WAK) verfligt Gber
leichte Platten, die manuell montiert werden, ohne dass
zusatzliche Arbeiten am Gehause erforderlich sind, und
sorgen fir maximalen Schutz. WAK bietet verbesserte
Warmeableitung und zusatzlichen externen Schutz fir
Wandgehause.

MERKMALE

Verbesserte Warmeableitung: Liftungsschlitze im Gehduseset erzeugen eine natirliche Luftzirkulation um das Gehause
und tragen zur Aufrechterhaltung stabiler Innentemperaturen bei

Verbesserte Isolierung: Die doppelwandige Bauweise und der Abstand zwischen Gehause und der Abdeckung verbessern
die Warmedammung erheblich.

Material: Aluminium AIMg3. Frontplatte: 2 mm. Seitenplatten: 2 mm. Obere und untere Platten: 2 mm

Schloss: Von nVent HOFFMAN entwickeltes 3-mm-Doppelbart-Schloss aus Zamak mit 90°-Bewegungsbereich und
schwingungsdampfendem Mechanismus an der unteren Platte

Lieferumfang: Das Gehduseset umfasst eine Frontplatte, Seitenplatten sowie Ober- und Unterplatten. Untere Platte
umfasst ein Schloss

Finish: RAL 7035 structured powder coating 100% polyester

Protection: No machining required in order to mount, which allows to maintain the IP from the base enclosure

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer Hohe Breite Tiefe Gehausestarke Farbe Farbcode
WAKO0403015 400mm 300mm 150mm 2mm Hellgrau RAL 7035
WAKO0403021 400mm 300mm 210mm 2mm Hellgrau RAL 7035
WAKQ0404021 400mm 400mm 270mm 2mm Hellgrau RAL 7035
WAKQ0505021 500mm 500mm 270mm 2mm Hellgrau RAL 7035
WAK0604021 600mm 400mm 210mm 2mm Hellgrau RAL 7035
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https://devinstance.nvent.com/de-ch/hoffman/products/encwak0403015
https://devinstance.nvent.com/de-ch/hoffman/products/encwak0403021
https://devinstance.nvent.com/de-ch/hoffman/products/encwak0404021
https://devinstance.nvent.com/de-ch/hoffman/products/encwak0505021
https://devinstance.nvent.com/de-ch/hoffman/products/encwak0604021
https://www.nvent.com/hoffman

Katalognummer
WAKO0606021
WAK0606030
WAK0806030
WAKQ0808030
WAK1008030
WAK1208040

WAK0504021

ZUSATZLICHE PRODUKTDETAILS

Hohe

600mm

600mm

800mm

800mm

7000mm

1200mm

500mm

Breite

600mm

600mm

600mm

800mm

800mm

800mm

400mm

Tiefe

210mm

300mm

300mm

300mm

300mm

300mm

210mm

Gehdusestarke

2mm

2mm

2mm

2mm

2mm

2mm

2mm

Farbe

Hellgrau
Hellgrau
Hellgrau
Hellgrau
Hellgrau
Hellgrau

Hellgrau

Farbcode

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035

RAL 7035

Andere Einsatze sind als Zubehor erhaltlich.

WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfiigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-

Kundendienstvertreter. UnsachgemaRe Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kdnnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie
zum Tod fihren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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https://devinstance.nvent.com/de-ch/hoffman/products/encwak0606030
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https://devinstance.nvent.com/de-ch/hoffman/products/encwak0808030
https://devinstance.nvent.com/de-ch/hoffman/products/encwak1008030
https://devinstance.nvent.com/de-ch/hoffman/products/encwak1208040
https://devinstance.nvent.com/de-ch/hoffman/products/encwak0504021
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