We connect and protect

PXI-Express-System, 4 HE, 18 Slots, Gen2

KATALOGNUMMER

14579-043

Desktop PXI Express Gehduse fiir einen PXI| Express
System Controller mit bis zu 16 TE und 7 PXI oder PXI
Express Boards mit 4 TE Breite.

MERKMALE
PXI Express Desktop Chassis, 4 HE, 84 TE, mit Griffen und 19-Zoll Montagewinkeln

1 PXI Express System-Slot mit 16 TE Breite, 1T PXI Express Timing-Slot und 16 Hybrid-Slots

PCle-Switching der 2. Generation mit einem viergliedrigen (4x1) Systemsteckplatz

Leistungsstarke Kihlung mit gerduscharmen Liftern, 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhéhung

Luftstrom von unten nach hinten mit temperaturgesteuerten Liftern; integriertes Chassis Monitoring Modul (CMM)

AC-Weitbereichseingang mit Netzschalter auf der Rickseite, Power Push Taster oben an der Vorderseite, Rickseitige
externe 10 MHz Taktein-/ausgange

G“ Us

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 18

Typ: Desktop

Typ Rickwandplatine: PXI Express, 4-Link-Konfiguration
Datenubertragung: PCle Gen2

Strom pro Slot: 50W

Eingangsspannung AC: 100 — 240V

Luftstromrichtung: Von unten nach hinten
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Hohe Gestell: 4U
Netzteiltyp: Open Frame
Netzteil enthalten: Ja

Rear I/0: Nein

Entspricht: PXISA PXI-5 R1.1

Tiefe: 355mm
Bruttogewicht: 13.1kg

Anzahl Verpackungen: 1

Anzahl PXI Express Timing-Slots: 1

*Der angegebene Preis ist ein Stlckpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach ortlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u.

U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine

unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgtltigen Verkaufspreise unserer ortlichen Distributoren kdnnen
variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschlieRlich fiir Geschaftskunden (B2B) gliltig. Die angegebene Lieferzeit ist ab

Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie PaketgroRe oder Lieferadresse, abweichen. Ausbriiche und andere Modifikationen in nicht
empfohlenen Bereichen (,Kollision erkannt”) konnen bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhéhen.

ZUSATZLICHE PRODUKTDETAILS

System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.710/11; Backplane konform zu PICMG Rev. 3.0 und PXI-5

Modifizierte Systeme auf Anfrage

WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent

installiert und verwendet werden. Informationsbléatter sind verfigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemale Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Koérperverletzung sowie

zum Tod flhren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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