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1-1 Loch Gelenkwinkel

MERKMALE

Gewindestange-Montageschiene-Verbindungen zum
Stitzen und Tragen

Ermaglicht die Montage unter einem Winkel von
Gewindestangen oder Montageschienen an Wanden oder
Decken

Gelenkelement ermdglicht Winkel von bis zu 90°

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2
Katalognummer Artikelnummer Material Oberflache LochgroBe (HS) A B
ZRA180 388906 Stahl Feuerverzinkt 13 mm 61 mm 52 mm
Table 2/2
Katalognummer Artikelnummer c Dicke (T) Statische Last
ZRA180 388906 30 mm 4 mm 4000N
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WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent

installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-

Kundendienstvertreter. UnsachgemalRe Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie

zum Tod fihren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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