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ES Osenmuffe

Material: Stahl
Oberflache: Elektrolytisch verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer Artikelnummer StangengroBe (RS) Lange (L) Durchmesser (@)
EYESM10EG 574270 10 54mm 10 mm
EYESM6EG 574250 6 43mm 6 mm
EYESMS8EG 574260 8 46mm 8 mm
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https://devinstance.nvent.com/de-de/caddy/products/efseyesm10eg
https://devinstance.nvent.com/de-de/caddy/products/efseyesm6eg
https://devinstance.nvent.com/de-de/caddy/products/efseyesm8eg
https://www.nvent.com/caddy

WARNUNG

nVent-Produkte mussen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent

installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfiigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-
Kundendienstvertreter. UnsachgemaRe Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Koérperverletzung sowie
zum Tod fihren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika Europa Europa APAC
+1.800.753.9221 Niederlande: Deutschland: Shanghai:
Option 1 — Kundendienst +31 800-0200135 800 1890272 +862124121618/19
Option 2 — Technischer Frankreich: Sonstige Lander: Sydney:
Support +33 800901 793 +31 13 5835404 +61 2 9751 8500
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©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie
lizenziert. Alle tibrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behilt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen

vorzunehmen.
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