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We connect and protect

PW2-TI/T Gewindestangenbefestigung mit C

Pfettenklipp

MERKMALE

Fur Abhangungen von Dachpfetten mit gerollten Lippen

Material: Stahl;Spring Stahl
Oberflache: nVent CADDY Armour

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer
PW2M10TIIN
PW2M6TIIN

PW2MS8TIIN

Artikelnummer
175620
175600

175610

LochgroBe (HS)
170 mm
6 mm

8 mm

Lochtyp
Mit Gewinde
Mit Gewinde

Mit Gewinde

12.5 mm
12.5 mm

12.5 mm

52 mm Min

52 mm Min

52 mm Min

Statische Last
700N
700N

700N
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https://devinstance.nvent.com/de-de/caddy/products/efspw2m10tiin
https://devinstance.nvent.com/de-de/caddy/products/efspw2m6tiin
https://devinstance.nvent.com/de-de/caddy/products/efspw2m8tiin
https://www.nvent.com/caddy

DIAGRAMME

HS &F

WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent

installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-
Kundendienstvertreter. Unsachgemale Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie
zum Tod fihren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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lizenziert. Alle tibrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behilt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen

vorzunehmen.
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