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nVent ERICO Einlege-Abscherverbinder

Der nVent ERICO Einlege-Abscherverbinder bietet eine
innovative, manipulationssichere Losung, um zugangliche,
irreversible Parallelverbindungen dberall auf neuen oder
bestehenden Erdungsnetzen herzustellen. Diese schnelle,
wartungsarme Option erhoht den Komfort und vereinfacht
die Installation durch den abscherbaren Schraubenkopf
und die einzigartige Einlegefunktion, um die Leiter vor dem
Herstellen einer sicheren Verbindung in Position zu halten.

Der nVent ERICO Einlege-Abscherverbinder ist einfach zu
handhaben, reduziert Schaden und erhoht die
Zuverlassigkeit. Er sorgt fur eine konsistente Klemmkraft
bei jeder Verbindung. Die einzigartige sechseckige
Bauweise aus robuster Bronze macht Spezialwerkzeuge
Uberflissig und ermaoglicht es Installateuren, die
industriellen Drehmomentanforderungen zu erfillen und
die Inspektion aufgrund der gut sichtbaren, permanenten
Verbindung zu beschleunigen. Geeignet fir den Einsatz
mit diebstahlsicherem Kabel und UL-konform fir
Massivleiter #6 und #2.

MERKMALE

Der Sechskantschraubenkopf schert ab, wenn das entsprechende Drehmoment angewendet wird.
Durch das Einlegen entféllt das Zufiihren oder Abschneiden von Leitern wahrend der Installation
Ermaglicht eine dauerhaft sichere Verbindung zwischen mehreren Leitern

Keine Spezialwerkzeuge erforderlich

Geeignet fir direkte Erdverlegung

Korrosionsbestandig

Fdr verschiedenste Leitergrofien

RoHS- und REACH-konform

Geeignet fir Anwendungen im Innen- und AuRenbereich

Hergestellt in den USA
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SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2
Katalognummer Materia Direkte LeitergroBBe Anzahl der Drehmome Sechskant-
| Erdverlegung Leiter nt Breite
ELLC1G Bronze Ja Volldraht Nr. 6, Litzendraht 2 17 N'm 16.51 mm
Nr. 6
ELLCST Bronze Ja Volldraht Nr. 6 — 2 17 N'm 19.05 mm

Litzendraht Nr. 2

Table 2/2
Katalognummer Lange Durchmesser Stiickgewicht
ELLC1G 50mm 19 mm 0.7 kg
ELLCST 64mm 22 mm 0.14 kg

WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent

installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-
Kundendienstvertreter. UnsachgemalRe Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie

zum Tod fihren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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