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Cable a clip para borde de viga

CARACTERISTICAS

Proporciona soporte para cables de bajo voltaje

Solo requiere un martillo para la instalacion

Material: Spring Steel
Acabado: nVent CADDY Armour

ESPECIFICACIONES

Numero de catalogo Numero de articulo Espesor del reborde (FT) Diametro exterior (OD) A
2H41012A 170460 2-3mm 10.9-13mm 25 mm
4H241012A 170480 3-8mm 10.9-13mm 25 mm
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https://devinstance.nvent.com/es-bo/caddy/products/efs2h41012a
https://devinstance.nvent.com/es-bo/caddy/products/efs4h241012a
https://www.nvent.com/caddy
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ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de

capacitacion del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service
representative. La instalacién incorrecta, el mal uso, la aplicacién incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las
instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, dafios a la propiedad, lesiones
corporales graves y la muerte y/o anular la garantia.
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