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Mordaza en C multifuncional

CARACTERISTICAS

Mordaza de viga multifuncional

Usar con abrazadera de cable/conduit/tubo o arandela
cuadrada para la mordaza en C multifuncional

ESPECIFICACIONES

Table 1/2
Numero de catalogo Numero de Material Acabado Espesor del Tamaiio de Diametro del
articulo reborde (FT) taladro (HS) tornillo (Sc)
C20HD 336100 Acero Caliente- 4-20mm 14 mm 6
inmersion
galvanizada
C20S84 336130 Acero inoxidable 4-20mm 14 mm 6
304 (EN 1,4301)
C30HD 336110 Acero Caliente- 17 -30mm 14 mm 8
inmersion
galvanizada
C30S4 336140 Acero inoxidable 17 -30 mm T4 mm 8
304 (EN 1,4301)
C45HD 336120 Acero Caliente- 30-44 mm T4 mm 8
inmersion
galvanizada
C45S4 336150 Acero inoxidable 30-44 mm T4 mm 8

304 (EN 1,43071)

nVent.com/CADDY | 1


https://devinstance.nvent.com/es-bo/caddy/products/efsc20hd
https://devinstance.nvent.com/es-bo/caddy/products/efsc20s4
https://devinstance.nvent.com/es-bo/caddy/products/efsc30hd
https://devinstance.nvent.com/es-bo/caddy/products/efsc30s4
https://devinstance.nvent.com/es-bo/caddy/products/efsc45hd
https://devinstance.nvent.com/es-bo/caddy/products/efsc45s4
https://www.nvent.com/caddy

Numero de catalogo
C20HD
C20S4
C30HD
C30s4
C45HD

C4554

Table 2/2

Numero de articulo Longitud del tornillo (L)
336100 25mm
336130 25mm
336110 30mm
336140 30mm
336120 30mm
336150 30mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Par de apriete (TQ)
3N'm
3N'm
3N'm
3N'm
3N'm

3N'm

Carga estatica
1100N
1100N
1100N
1100N
1100N

1100N

El tornillo de presién debe estar apretado con torsion en el lado inclinado de la viga en I.

DIAGRAMAS

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de

capacitacion del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalacion incorrecta, el mal uso, la aplicacién incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, dafios a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantia.
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