q /

TS
ﬂ\/ent | CADDY We connect and protect

Clip para conduit de montaje de pared, 18-30

mm OD, 7 mm del orificio

NUMERO DE CATALOGO

WC812

CARACTERISTICAS

Rapidamente sujeta la tuberia, el conduit, MC/AC y el tubo
a las superficies de las paredes

Instalacion de conduit a presion

Elimina la necesidad de conduit con doblez de
compensacion

El disefio de bajo perfil minimiza el potencial de salientes

Se fija con herramientas eléctricas, anclas autorroscantes
para concreto o destornilladores

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Nudmero de articulo: 160890

Material: Spring Steel
Acabado: nVent CADDY Armour
Diametro exterior (OD): 18 - 30 mm

Tamafio de taladro (HS): 7 mm
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DIAGRAMAS
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ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de

capacitacion del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service
representative. La instalacién incorrecta, el mal uso, la aplicacién incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las
instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, dafios a la propiedad, lesiones
corporales graves y la muerte y/o anular la garantia.
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