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Conducto plastico flexible y abrazadera para

tubos

CARACTERISTICAS

Instalacion de conduit a presion
El disefio flexible, permite soportar varios tamafios de conducto con una Unica fijacion

Compatible con distintos anclajes para fijar en diversas estructuras como: hormigdn, ladrillo,contrachapado,bandeja de
cable, fijaciones de acero muelle y varilla roscada

Los clips se pueden montar facilmente juntos con un nimero limitado de puntos de fijacién a la estructura
El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos

No propagacion de llama segun IEC 61386-25

Pasd la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2

Libre de halégenos

Estabilizado UV

Halogen free

UV-stabilized

Compliance to AS3500

Withstands up to 40kg of extraction force

Material: Polipropileno
Temperatura: -10to 85 °C
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ESPECIFICACIONES

Numero de catalogo Numero de articulo Diametro exterior (OD) A B

SCFC1620 800020 16 -20 mm 32 mm 16-18 mm

SCFC2025 800021 20-25mm 32 mm 18.0-20.5mm

SCFC2532 800022 25-32mm 32 mm 20.5-24 mm

SCFC3240 800023 32-40mm 32 mm 24 -28 mm

SCFC4050 800024 40-50 mm 32 mm 28 -33 mm
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ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de

capacitacion del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service
representative. La instalacion incorrecta, el mal uso, la aplicacién incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las
instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, dafios a la propiedad, lesiones
corporales graves y la muerte y/o anular la garantia.

Norteamérica Europa Europa Asia-Pacifico
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Opcién 1: Atencion al +31 800-0200135 800 1890272 +86 212412 1618/19
cliente Francia: Otros paises: Sidney:
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©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto
de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo

aviso.

Este documento lo ha generado el sistema. nVent.com/CADDY


https://devinstance.nvent.com/es-es/caddy/products/efsscfc1620
https://devinstance.nvent.com/es-es/caddy/products/efsscfc2025
https://devinstance.nvent.com/es-es/caddy/products/efsscfc2532
https://devinstance.nvent.com/es-es/caddy/products/efsscfc3240
https://devinstance.nvent.com/es-es/caddy/products/efsscfc4050
https://www.nvent.com/caddy

