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Clip Metalico a Presion con Inserto para

clavadoras

CARACTERISTICAS

Se fija en la boca de la clavadora permitiendo una instalacion mas segura sin utilizar las manos permitiendo una fijacion a
la estructura a traves de un alargador

|deal para corridas de cable pequefias

El clip flexible mantiene su forma y permite que los cables se inserten después de la instalacion
Los bordes redondos ayudan a prevenir el dafio en el cable

Los cables se instalan eficientemente asegurando una apariencia profesional y consistente

El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos

Material: Spring Steel;Nylon
Acabado: nVent CADDY Armour

ESPECIFICACIONES

Numero de catalogo Numero de articulo Capacidad del cable Diametro (@) Tamaio de taladro (HS) Longitud (L)
PKM10H3GBSF 182053 10 170 mm 3 mm 177.5mm

PKM16H3GBSF 182054 16 10 mm 3 mm 233.5mm
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https://devinstance.nvent.com/es-es/caddy/products/efspkm10h3gbsf
https://devinstance.nvent.com/es-es/caddy/products/efspkm16h3gbsf
https://www.nvent.com/caddy

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Soporta cables de hasta 13 mm cuando se instala con una rondana estandar de 6 mm.

El inserto para clavadoras es compatible conlas clavadoras BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3,
SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 o equivalentes.

Consulte con el fabricante de los clavos que seran utilzados para evaluar la carga estatica y la compatibilidad con el tipo de
hormigén.
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ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de
capacitacion del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service
representative. La instalacion incorrecta, el mal uso, la aplicacién incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las
instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, dafios a la propiedad, lesiones
corporales graves y la muerte y/o anular la garantia.
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