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Clip para borde de viga para fijar varilla roscada
en acero muelle nVent CADDY Rod Lock

CARACTERISTICAS

Suspende la varilla roscada desde patines de vigas
El colgador de varilla roscada puede girar para proporcionar un despliegue vertical
Solo requiere un martillo para la instalacion

El sencillo disefio de “presione para instalar” permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a
través del orificio de montaje para mantenerla en posicion de modo instantéaneo

Ensambles prefabricados para elevar y fijar facilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero
Funciona con extremos de varillas roscadas que poseen roscas levemente dafiadas y pequefias rebabas

El disefio incluye un mecanismo de desbloqueo accionado mediante una pinza

Material: Spring Steel @
Acabado: nVent CADDY Armour c

ESPECIFICACIONES

Numero de catdlogo Numero de Tamaio de la Espesor del Carga Certificaciones
articulo varilla (RS) reborde (FT) estatica
4QTI24 174841 6 3-8mm 330N cUL, CE, 4QTI24, 4QTI58,

M6TI24, M6TI58, UL
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Numero de catdlogo Numero de Tamaio de la Espesor del Carga Certificaciones

articulo varilla (RS) reborde (FT) estatica
4QTI4 174842 6 2-3mm 330N cuL, UL
4QTI158 174843 6 8-14 mm 330N CE, 4QTI124, 4QTI158, M6TI24,
M6TI58, cUL, UL
4QTI912 174844 6 14-20 mm 330N cuL, UL
DIAGRAMAS
FT

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de
capacitacion del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service
representative. La instalacion incorrecta, el mal uso, la aplicacion incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las
instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, dafios a la propiedad, lesiones
corporales graves y la muerte y/o anular la garantia.
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de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo
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