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Clip de seguridad para aplicaiones existentes

The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to
assist in the securement of beam clamps and other
flanges to metal structures. Due to the post-installation
function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to

L~ @) pre-existing hanging systems without dismantling any
YA - clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-
Y O | shaped opening to lock onto the rod, contractors can be

ey confident that components will not shift during installation
and will retain their integrity even in the case of a seismic

/\,
event.
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CARACTERISTICAS

|deal para instalaciones nuevas y existentes
Se puede intallar sin desmontar el sistema de soportacion y/o la abrazadera

Compatible con todas las mordazas standard para viga nVent CADDY, y se puede ajustar a la varilla roscada o al tornillo
de apriete

El agujero con perfil de gota es compatible con varias medidas de varilla roscada reduciendo el inventario alrededor de un
50%

El bisel del agujero en forma de gota se ajusta a la varilla roscada eliminando el movimiento durante la instalacion

Proporciona una sujeccién segura en zonas sismicas y es conforme a las exigencias de NFPA

Material: Acero @
Acabado: Pregalvanizado ¢

ESPECIFICACIONES

Numero de catalogo Numero de Longitud Anchura Espesor Tamaiio de la Tamaiio de A
articulo (L) (W) (T) varilla (RS) taladro (HS)
RS06 590250 165.Tmm  44.5mm  1.5mm M10, M12, M16, 28.6 mm 82.3
M20 mm
RS08 590251 215.9mm  44.5mm  1.5mm M10, M12, M16, 28.6 mm 82.3
M20 mm
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Numero de catdlogo Numero de Longitud Anchura Espesor Tamaiio dela Tamaio de A

articulo (L) (W) (T) varilla (RS) taladro (HS)
RS10 590252 266.7mm  445mm  1.5mm M10, M12, M16, 28.6 mm 82.3
M20 mm
RS12 590253 317.5mm 445mm 1.5mm M10, M12, M16, 28.6 mm 82.3
M20 mm
RS14 590254 368.3mm 445mm 1.5mm M10, M12, M16, 28.6 mm 82.3
M20 mm
RS16 590255 419 Tmm  445mm  1.5mm M10, M12, M16, 28.6 mm 82.3
M20 mm
RS18 590256 4699mm 445mm  1.5mm M10, M12, M16, 28.6 mm 82.3
M20 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Agregue 50,8 mm (2 in) al ancho del patin de viga para determinar la longitud minima requerida de retén.
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ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de
capacitacion del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalacion incorrecta, el mal uso, la aplicacion incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las
instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, dafios a la propiedad, lesiones
corporales graves y la muerte y/o anular la garantia.

Norteamérica Europa Europa Asia-Pacifico
+1.800.753.9221 Paises Bajos: Alemania: Shanghai:
Opcién 1: Atencion al +31 800-0200135 800 1890272 +86 212412 1618/19
cliente Francia: Otros paises: Sidney:
Opcién 2: Soporte técnico +33 800901 793 +31 13 5835404 +61 29751 8500
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©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto
de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo

aviso.

Este documento lo ha generado el sistema. nVent.com/CADDY
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