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Mordaza de varilla y canal strut

CARACTERISTICAS

Mordaza de varias funciones apta para el canal strut ola
varilla roscada

Se incluye el perno

Requiere instalacién en pares

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Numero de catalogo Numero de Materi Acabado Tipo de perfil Tamaiio de la Espesor del
articulo al ranurado varilla (RS) reborde (FT)
STCB10OM 181580 Acero  Electrogalvan A (41 x 41 mm), CC 10 50 mm Max
izado (41 x 41 mm)

Table 2/2
Numero de catalogo Numero de articulo A Carga estatica
STCB10M 181580 77 mm 1350N
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DIAGRAMAS

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de
capacitacion del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service
representative. La instalacién incorrecta, el mal uso, la aplicacién incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, dafios a la propiedad, lesiones
corporales graves y la muerte y/o anular la garantia.
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