
Anillo de brida con rosca

CARACTERÍSTICAS

Los anillos de bridas se pueden combinar con otros
soportes nVent CADDY para sujetar los cables desde un
patín de viga, vigueta, alambre de gota, riel para falso
plafón, etc.

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado   

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo Número de
artículo

Diámetr
o

Diámetro del
tornillo

Tipo de
tornillo

Longitud del
tornillo

Carga estática
máxima

Certificaci
ones

2BRT12 19.1
mm

4.8 Metal 14.3mm 220N UL, cUL

2BRT20 31.8
mm

4.8 Metal 14.3mm 220N UL, cUL

2BRT32 50.8
mm

4.8 Metal 14.3mm 220N cUL, UL

2BRT8 12.7
mm

4.8 Metal 14.3mm 220N UL, cUL

4BRT20 31.8
mm

6 Metal 19mm 220N UL, cUL

4BRT20WS 31.8
mm

14 Madera 19.1mm 220N UL, cUL

4BRT32 50 mm 6 Metal 19mm 220N cUL, UL

4BRT32WS 172923 50 mm 14 Madera 19mm 220N cUL, ITB,
UL

 
We connect and protect
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https://devinstance.nvent.com/es-gt/caddy/products/efs2brt12
https://devinstance.nvent.com/es-gt/caddy/products/efs2brt20
https://devinstance.nvent.com/es-gt/caddy/products/efs2brt32
https://devinstance.nvent.com/es-gt/caddy/products/efs2brt8
https://devinstance.nvent.com/es-gt/caddy/products/efs4brt20
https://devinstance.nvent.com/es-gt/caddy/products/efs4brt20ws
https://devinstance.nvent.com/es-gt/caddy/products/efs4brt32
https://devinstance.nvent.com/es-gt/caddy/products/efs4brt32ws
https://www.nvent.com/caddy


Número de catálogo Número de
artículo

Diámetr
o

Diámetro del
tornillo

Tipo de
tornillo

Longitud del
tornillo

Carga estática
máxima

Certificaci
ones

4BRT64 100
mm

6 Metal 19mm 220N cUL, UL

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO
Los anillos de bridas no se recomiendan para cables de alto rendimiento. Vea la serie nVent CADDY Cat HP.

ADVERTENCIA
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de
capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service
representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las
instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones
corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
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https://devinstance.nvent.com/es-gt/caddy/products/efs4brt64
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