
Fixation sur embout fileté pour conduit 350-M

FONCTIONS

Permet de positionner le conduit n'importe où sur
l'ossature de cloison métallique ou en bois,
indépendamment de la taille de celle-ci

Solidement maintenu en place à l'aide de vis

Matériau: Ressort acier

Finition: nVent CADDY Armour  

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue Diamètre extérieur (OD) Taille de trou (HS) A B Certifications

35016M 23.4 - 35 mm 4.34 mm 66.24 mm 31.75 mm

350812M 18 - 30 mm 4.34 mm 54.08 mm 31.75 mm UL, cUL

DIAGRAMMES

 
We connect and protect
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https://devinstance.nvent.com/fr-ca/caddy/products/efs35016m
https://devinstance.nvent.com/fr-ca/caddy/products/efs350812m
https://www.nvent.com/caddy


AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les
documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre
représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout
autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des
dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
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