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Support pour boitier/conduit B18-Z avec

attache pour tige/cable

FONCTIONS

Un assemblage assure le support pour le boitier électrique et/ou le conduit a partir du cable de dérivation ou de la tige
Elimine le besoin de déformer le conduit causé déport

66 % de cables de dérivation en moins (application sur tige/céble)

Conforme aux normes NEC® et CEC

Fonctionnalités et options d'application accrues en combinant les produits 4Z et 6Z en une seule offre améliorée et
efficace

Clip multifonction amélioré, compatible avec plus de tailles de tige filetée, permettant d’'optimiser I'inventaire et de réduire
le nombre de références en stock

Matériau: Ressort acier @ @
Finition: nVent CADDY Armour ¢

SPECIFICATIONS

Référence catalogue Diameétre extérieur Taille du piquet Diametre de fil
16MB18 23.4-35mm 1/4",3/8"
6MB18 1/4", 3/8"
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Référence catalogue Diameétre extérieur Taille du piquet Diametre de fil
812MB18 18- 30 mm M6 4.8 mm

812MB188Z 18-30 mm M14, M18 1T mm Min

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

La norme NEC® 300.11 requiert I'utilisation d'un cable ou d'une tige de dérivation dédiée. Pour les passages simples et

multiples de conduit.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent étre installés et utilisés uniqguement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les

documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et aupres de votre
représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout
autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entrainer une défaillance du produit, des
dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
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