
Attache C-EU câble simple à bride, 12–16 mm
OD, 12 mm Max. Rebord, 46 mm Max.

RÉFÉRENCE CATALOGUE

C16EU

FONCTIONS

Soutient un seul trajet de conduit

Se fixe sur les brides de la poutre, la cornière et d’autres
supports de structure

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 337310

Matériau: Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Diamètre extérieur (OD): 12 - 16 mm

Épaisseur de bride (FT): 12 mm Max

A: 46 mm Max

Couple de serrage (TQ): 2 N·m

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES
La vis est électro-zinguée sur les attaches qui ont un diamètre extérieur de 40 mm ou moins.
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DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les
documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre
représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout
autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des
dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
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