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Capuchon ADK pour profil de montage

Les embouts de rail ADK de nVent CADDY offrent une
solution s(re et rapide pour manipuler les rails de support
a bords tranchants. Les embouts ADK s'inserent
facilement dans les extrémités des rails de support
coupés en usine ou sur le terrain et aident a prévenir les
blessures potentielles causées par les bords rugueux
trouvés aux extrémités des matériaux. De plus, cette
solution simple fonctionne avec plusieurs types de profils
de rails de support et est disponible en plusieurs couleurs
différentes pour s'adapter aux applications individuelles.

FONCTIONS
S'insére dans le rail ERISTRUT type A

Possibilité de séparer le capuchon en 2 capuchons pour
rail ERISTRUT type C

Matériau: Polyéthylene

SPECIFICATIONS

Table 1/2
Référence catalogue Référence article Couleur Type de profil de montage Hauteur (H) Largeur (W) A
ADK421 313305 Bleu A (41 x 41 mm), C (21 x 41T mm) 41.2 mm 47.2 mm 20.6 mm
ADK421GY 313308 Gris A (41 x 41 mm), C (21 x 41T mm) 41.2 mm 41.2 mm 20.6 mm
Table 2/2
Référence catalogue Référence article B Epaisseur (T)
ADK421 313305 8.5 mm 11.5mm
ADK421GY 313308 8.5 mm 11.5 mm
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https://devinstance.nvent.com/fr-lu/caddy/products/efsadk421
https://devinstance.nvent.com/fr-lu/caddy/products/efsadk421gy
https://devinstance.nvent.com/fr-lu/caddy/products/efsadk421
https://devinstance.nvent.com/fr-lu/caddy/products/efsadk421gy
https://www.nvent.com/caddy
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AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent étre installés et utilisés uniqguement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les

documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et aupres de votre
représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout
autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entrainer une défaillance du produit, des
dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
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