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Bobine de cable tendu nVent CADDY Speed Link

FONCTIONS

Utilisée pour installer des longueurs de cables tendus non
standards avec deux verrous

Bobine avec cable nVent CADDY Speed Link

Cable métallique constitué de 7 faisceaux de 19 brins
chacun de fil d'acier pour 'avion

Matériau: Acier
Finition: Galvanisé a chaud

SPECIFICATIONS

Référence catalogue Référence article Diamétre du cable métallique  Longueur du cable métallique  Angle (a)
SLC6CTO 196819 6 mm 60 ° Max

SLC6L50 196821 6 mm 50m 60 ° Max

INFORMATIONS PRODUIT COMPLEMENTAIRES

La charge statique 1 représente une charge ponctuelle au centre de l'installation du cable tendu. La charge statique 2
représente une charge répartie en deux ou trois points sur l'installation du cable tendu. La charge statique 3 représente une
charge répartie en quatre points ou plus sur l'installation du cable tendu.

La prétension du cable doit étre appliquée en utilisant le Tendeur pour Cable Tendu.

Les longueurs de découpe a la commande (CTO) peuvent étre commandées en incréments de un métre.
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https://devinstance.nvent.com/fr-lu/caddy/products/efsslc6cto
https://devinstance.nvent.com/fr-lu/caddy/products/efsslc6l50
https://www.nvent.com/caddy

Installation Horizontale

Prétension 1,000 N 450 N
Charge Statique 1 (F1) 490 N 590 N
Charge Statique 2 (F2) 880 N 1080 N
Charge Statique 3 (F3) 980 N 1180 N

Installation Verticale

Charge Statique 4 (F4) 4,440 N

DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent étre installés et utilisés uniqguement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les

documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et aupres de votre
représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout
autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entrainer une défaillance du produit, des
dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
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