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Interrupteur de porte pour HDF, HDFSW

Interrupteur de porte pour activer un appareil électrique
(éclairage, signalisation, alarmes, etc.) congu pour les
armoires au sol HDF. Aucun usinage nécessaire.

NORMES INDUSTRIELLES

cULus_UL
CE, UK CA

FONCTIONS

Capacité de commutation 3 A/ 240V
Entrée de cable M20
Approbations : certifications CE et cULus

Quantité fournie : 1 piece avec instructions de montage

SPECIFICATIONS

Référence catalogue Hauteur Largeur Profondeur Matériau Finition Couleur

HDFSWO1 9Tmm 38mm 77mm Plastique Lisse Noir

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent étre installés et utilisés uniqguement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les
documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et aupres de votre
représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout
autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entrainer une défaillance du produit, des
dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
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