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ﬂ\/ent | CADDY We connect and protect

Attache poutre IPN ou IPE d'épaisseur 8-14 mm

pour tige filetée M8 (x 100)

REFERENCE CATALOGUE

M8TI58

FONCTIONS

Supporte une tige filetée a partir des brides de la poutre

LLe support pour tige filetée peut pivoter pour assurer une
descente verticale

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation
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ATTRIBUTS DU PRODUIT
Référence article: 174920

Matériau: Ressort acier

Finition: nVent CADDY Armour
Taille de trou (HS): 8 mm

Type de trou: Fileté

Epaisseur de bride (FT): 8- 14 mm

Charge statique: 900N
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AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent étre installés et utilisés uniqguement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les

documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et aupres de votre
représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout
autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entrainer une défaillance du produit, des
dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
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affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les

spécifications sans préavis.
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