
Attache à frapper, montage par le bas

FONCTIONS

Peut servir à soutenir les boîtes, les installations ou
d’autres applications à partir des brides de poutre

Comprends différents points et méthode de
fixation permettant ainsi de réduire le nombre d’articles à
commander

Ne nécessite qu’un marteau pour l’installation

Matériau: Ressort acier

Finition: nVent CADDY Armour    

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue Référence
article

Épaisseur de
bride (FT)

Taille du
piquet (RS)

Charge
statique 1
(F1)

Charge
statique 2
(F2)

Charge
statique 3
(F3)

Certificatio
ns

EM1318 170075 21 - 28 mm 6 450N 110N 330N cUL, UL

EM24 170050 3 - 8 mm 6 450N 110N 330N ITB, CE, 4H,
EM, EBC

EM24R5 191026 3 - 8 mm 6 450N 110N 330N CE, 4H, EM,
EBC

EM58R5 191027 8 - 14 mm 6 450N 110N 330N CE, 4H, EM,
EBC

EM912R5 191028 14 - 20 mm 6 450N 110N 330N CE, 4H, EM,
EBC

 
We connect and protect
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https://devinstance.nvent.com/fr-tn/caddy/products/efsem1318
https://devinstance.nvent.com/fr-tn/caddy/products/efsem24
https://devinstance.nvent.com/fr-tn/caddy/products/efsem24r5
https://devinstance.nvent.com/fr-tn/caddy/products/efsem58r5
https://devinstance.nvent.com/fr-tn/caddy/products/efsem912r5
https://www.nvent.com/caddy


DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les
documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre
représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout
autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des
dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
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