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Collier de serrage pour charge lourde HD NI,

Feu/gicleur

FONCTIONS

L'écrou de raccordement soudé en angle a des angles
plats pour accueillir des clés

Matériau: Aci
atériau cier WAM% @ \as [&
SPECIFICATIONS
Table 1/3
Référence catalogue Référence Ecrou Finition Diameétre extérieur NB/D Taille du piquet
article inclus (0oD) N (RS)

HDNO024HD 575002 Oui Galvanisé a 20 -24 mm 15 M8, M10
chaud

HDNO30 577003 Oui Electro- 25-30mm 20 M8, M10
galvanisé

HDNO035 577004 Oui Electro- 31-35mm 25 M8, M10
galvanisé

HDNO045HD 575006 Oui Galvanisé a 40-45mm 32 M8, M10
chaud

HDNO059 577008 Oui Electro- 54 - 59 mm M8, M10
galvanisé

HDNO59HD 575008 Oui Galvanisé a 54 - 59 mm M8, M10
chaud
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Référence catalogue

HDN102

HDN108

HDN129HD

HDN140

HDN155

HDN173

HDN173HD

HDN182

HDN205

HDN216

HDN226

HDN226HD

HDN236

HDN316

Référence catalogue

HDNO024HD
HDNO30
HDNO35
HDNO45HD
HDNO059
HDNOS59HD
HDN102

HDN108

Référence

article

577014

577015

575018

577019

577021

577023

575023

577024

577026

577027

577028

575028

577029

577068

Référence
article

575002
577003
577004
575006
577008
575008
577014

577015

Ecrou

inclus

QOui

Oui

Qui

Oui

QOui

Oui

Oui

Qui

Oui

QOui

Oui

Oui

Qui

Oui

Largeur
W)

30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm

30 mm

Finition

Electro-
galvanisé

Electro-
galvanisé

Galvanisé a

chaud

Electro-
galvanisé

Electro-
galvanisé

Electro-
galvanisé

Galvanisé a

chaud

Electro-
galvanisé

Electro-
galvanisé

Electro-
galvanisé

Electro-
galvanisé

Galvanisé a

chaud

Electro-
galvanisé

Electro-
galvanisé

Table 2/3

Epaisseur

(T)
2.5mm
2.5 mm
2.5 mm
2.5 mm
2.5 mm
2.5 mm
3 mm

3mm

Diameétre extérieur

(oD)

95-102 mm

102-108 mm

124-129 mm

133 -140 mm

149 - 155 mm

167 -173 mm

167-173 mm

176 -182 mm

199 - 205 mm

207-216 mm

219-226 mm

219-226 mm

227 - 236 mm

305-316 mm

NB/D

N

150

150

200

200

Diametre de vis Diametre de vis

(Sc)

6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm

8 mm

métrique (Sc)

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M8

M8

Taille du piquet

(RS)

M10, M12

M10, M12

M10, M12

M10, M12

M12, M16

M12, M16

M12, M16

M12, M16

M12, M16

M12, M16

M12, M16

M12, M16

M16, M20

M16, M20

Longueur de la
vis (L)

30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
40mm

40mm
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Référence catalogue

HDN129HD
HDN140
HDN155
HDN173
HDN173HD
HDN182
HDN205
HDN216
HDN226
HDN226HD
HDN236

HDN316

Référence catalogue

HDNO24HD
HDNO030
HDNO35
HDNO45HD
HDNO059
HDNO59HD
HDN102
HDN108
HDN129HD
HDN140
HDN155

HDN173

HDN173HD
HDN182
HDN205
HDN216
HDN226
HDN226HD

HDN236

Référence
article

575018
577019
577021
577023
575023
577024
577026
577027
577028
575028
577029

577068

Référence
article

575002
577003
577004
575006
577008
575008
577014
577015
575018
577019
577021

577023

575023
577024
577026
577027
577028
575028

577029

Largeur
(W)

30 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm

40 mm

Charge
statique

2000N
2000N
2000N
2000N
2000N
2000N
3500N
3500N
5000N
5000N
5000N

5000N

5000N
8500N
8500N
8500N
8500N
8500N

TO000N

Diameétre de vis Diamétre de vis

Epaisseur

(T (Sc)

3 mm 8 mm
4 mm 8 mm
4 mm 10 mm
4 mm 10 mm
4 mm 10 mm
4 mm 10 mm
4 mm 10 mm
4 mm 10 mm
4 mm 10 mm
4 mm 10 mm
4 mm 12 mm
4 mm 12 mm

Table 3/3

Certifications

métrique (Sc)
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12

M12

Longueur de la
vis (L)

40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm

40mm

VdS G4090030, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030, ITB

VdS G4090030, FM Approved, Pipe Hanger Components

VdS G4090030, ITB

VdS G4090030

AON Fire Protection, BBO19, pipe hangers, VdS G4090030, ITB

VdS G4090030, ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers

VdS G4090030

ITB, AON Fire Protection, BBO19, pipe hangers, VdS G4090030

ITB, AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, VdS G4090030

AON Fire Protection, BBO19, pipe hangers, FM Approved, Pipe Hanger

Components, VdS G4090030, ITB

FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4090030

ITB

ITB

ITB

ITB, VdS G4090030

VdS G4090030

ITB
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Référence catalogue Référence Charge

Certifications

article statique
HDN316 577068 T0000N ITB
DIAGRAMMES
—= |=—RS

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent étre installés et utilisés uniqguement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les

documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et aupres de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entrainer une défaillance du produit, des
dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
+17.800.753.9221

Option 1 — Customer Care
Option 2 — Technical
Support

\v

nvent

Europe
Netherlands:

+31 800-0200135
France:

+33 800 901 793

Europe
Germany:

800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés

affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les

spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le systéme.

APAC

Shanghai:
+862124121618/19
Sydney:

+61 2 9751 8500
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