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Ecrou hexagonal

FONCTIONS
Ecrou hexagonal avec filetage intérieur pour multiple
applications
SPECIFICATIONS
Référence catalogue Référence Matériau Finition Taille du Epaisse Diamétre de
article piquet ur fil
010M10 592060 Acier Electro- M10
galvanisé
010M10S4 592150 Acier inoxydable 304 M10 8 mm 17 mm
(EN 1.4301)
010M12 592070 Acier Electro- M12 170 mm 19 mm
galvanisé
010M1254 592160 Acier inoxydable 304 M12 10mm 19 mm
(EN 1.4301)
010M16 400444 Acier Electro- M16 183mm 24 mm
galvanisé
010M6 592040 Acier Electro- M6 5mm 170 mm
galvanisé
010M8 592050 Acier Electro- M8 6.5mm 13 mm
galvanisé
010M8S4 592140 Acier inoxydable 304 M8 6.5mm 13 mm
(EN 1.4301)
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https://devinstance.nvent.com/fr-tn/caddy/products/efs010m10
https://devinstance.nvent.com/fr-tn/caddy/products/efs010m10s4
https://devinstance.nvent.com/fr-tn/caddy/products/efs010m12
https://devinstance.nvent.com/fr-tn/caddy/products/efs010m12s4
https://devinstance.nvent.com/fr-tn/caddy/products/efs010m16
https://devinstance.nvent.com/fr-tn/caddy/products/efs010m6
https://devinstance.nvent.com/fr-tn/caddy/products/efs010m8
https://devinstance.nvent.com/fr-tn/caddy/products/efs010m8s4
https://www.nvent.com/caddy

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent étre installés et utilisés uniqguement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les

documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et aupres de votre
représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout
autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entrainer une défaillance du produit, des
dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
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affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les

spécifications sans préavis.
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