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Support pour tige filetée nVent CADDY Rod
Lock en acier ressort avec équerre pour
cloueurs a gaz ou a batterie

FONCTIONS

Supporte une tige filetée sans nécessiter de boulonnerie supplémentaire
Systeme complet avec équerre pour cloueurs a gaz ou a batterie

Se clipse sur le nez du cloueur a gaz ou a batterie permettant une installation plus s(re a la structure ou depuis le sol a
I'aide d'une perche

Equerre a patte plus longue pour le dégagement d'outils
Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite

LLa conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le
trou de montage, le maintenant en position instantanément

Les assemblages préfabriqués peuvent étre soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide a gagner du temps
et a économiser de l'argent

Fonctionne avec des filetages [égerement endommagés et des bavures mineures sur les bouts de la tige filetée

Conception incluant un systeme de déverrouillage de la tige filetée a actionner avec une pince
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SPECIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue Référence Matériau Finition Taille du Hauteur Largeur
article piquet (RS) (H) (W)
4QTIGBSF 170896 Ressort acier, nVent CADDY Armouir, 6 48.7 mm 66.8 mm
Acier, Nylon Electro-galvanisé

Table 2/2
Référence catalogue Référence article A B Charge statique
4QTIGBSF 170896 46.4 mm 36 mm 330N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLEMENTAIRES

La charge statique correspond a celle de I'équerre pour cloueurs a gaz ou a batterie. Veuillez consulter le fabricant du clou
qui sera utilisé afin d'évaluer la charge statique de celui-ci et sa compatibilité avec le type de béton. La charge maximale sera
la charge statique la plus faible entre celle de I'équerre et celle du clou.

L'insert pour cloueurs a gaz ou a batterie est compatible avec les cloueurs BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT®
Trak-1t C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 ou équivalent.
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AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent étre installés et utilisés uniqguement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les
documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et aupres de votre
représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout
autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entrainer une défaillance du produit, des
dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
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North America
+17.800.753.9221

Option 1 — Customer Care
Option 2 — Technical
Support
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nvent

Europe
Netherlands:

+31 800-0200135
France:

+33 800 901 793

Europe
Germany:

800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés

affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les

spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le systéme.
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Shanghai:
+862124121618/19
Sydney:

+61 2 9751 8500
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