
122-ti/T da asta a morsetto Purlin

CARATTERISTICHE

La clip con fissaggio a martello compensa l’angolo della
putrella metallica

Fornisce un metodo per fissare le barre filettate alla
putrella metallica

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

SPECIFICHE

Codice a catalogo Numero
articolo

Dimensioni delle filettature
(TS)

Spessore della flangia
(FT)

B Carico
statico

122M10TI 175070 M10 2.8 mm Max 15 mm
Min

450N

122M6TI 174890 M6 2.8 mm Max 15 mm
Min

450N

122M8TI 174980 M8 2.8 mm Max 15 mm
Min

450N

 
We connect and protect
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https://devinstance.nvent.com/it-it/caddy/products/efs122m10ti
https://devinstance.nvent.com/it-it/caddy/products/efs122m6ti
https://devinstance.nvent.com/it-it/caddy/products/efs122m8ti
https://www.nvent.com/caddy


SCHEMI

AVVERTIMENTO
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di
nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.
Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle
istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni
personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
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