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We connect and protect

Hoekbeugel gesloten hoek 1-1 gaten,

Therm.Verz., 45° x 100 mm x 67 mm

PRODUCTKENMERKEN

CATALOGUSNUMMER

ZWA219A45

KENMERKEN

Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY
Eristrut profielen

Artikelnummer: 387920
Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt
Hoek (a): 45 °

B: 100 mm

C: 67 mm

Gatgrootte (HS): 14

Dikte (T): 6

Schroef inbegrepen: Nee
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DIAGRAMMEN

WAARSCHUWING

HS

nVent-producten moeten alleen worden geinstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en

trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika
+17.800.753.9221

optie 1 — Klantenservice
optie 2 — Technische
ondersteuning
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