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VDF TORX Wood-to-Metal schroef met TORX®

Head

KENMERKEN

Houten paspenschroef met metrische draadverbinding

TORX® kop
SPECIFICATIES
Table 1/2
Catalogusnummer Artikelnumm Materiaal Afwerking Schroefdiameter Lengte A
er (Sc) (L)
VDFM10050 593560 Staal Elektrolytisch 10 50mm 30
verzinkt mm
VDFM10060 593330 Staal Elektrolytisch 10 60mm 30
verzinkt mm
VDFM10080 593340 Staal Elektrolytisch 10 80mm 40
verzinkt mm
VDFM10100 593350 Staal Elektrolytisch 10 100mm 60
verzinkt mm
VDFM10100S4 400482 Roestvrij staal 304 (EN 10 100mm 55
1.4301) mm
VDFM10120 593370 Staal Elektrolytisch 10 120mm 60
verzinkt mm
VDFM10150 593570 Staal Elektrolytisch 10 150mm 60
verzinkt mm
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https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm10050
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm10060
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Catalogusnummer Artikelnumm Materiaal

VDFM12120

VDFM8050

VDFM805054

VDFM8060

VDFM8070

VDFM8080

VDFM8080S4

VDFM8100

VDFM8120

VDFM8150

VDFM8200

Catalogusnummer

VDFM10050

VDFM10060

VDFM10080

VDFM10100

VDFM10100S4

VDFM10120

VDFM10150

VDFM12120

VDFM8050

VDFM805054

VDFM8060

VDFM8070

VDFM8080

er

400403

593270

400477

593280

593290

593300

400478

593310

593400

593410

593420

Staal

Staal

Roestvrij staal 304 (EN

1.4301)

Staal

Staal

Staal

Roestvrij staal 304 (EN

1.4301)

Staal

Staal

Staal

Staal

Afwerking

Elektrolytisch
verzinkt

Elektrolytisch
verzinkt

Elektrolytisch
verzinkt

Elektrolytisch
verzinkt

Elektrolytisch
verzinkt

Elektrolytisch
verzinkt

Elektrolytisch
verzinkt

Elektrolytisch
verzinkt

Elektrolytisch
verzinkt

Table 2/2

Artikelnummer
593560
593330
593340
593350
400482
593370
593570
400403
593270
400477
593280
593290

593300

Schroefdiameter
(Sc)

12

18 mm
18 mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm

30 mm

Lengte A

(L)

120mm 55
mm

50mm 40
mm

50mm 28
mm

60mm 30
mm

70mm 30
mm

80mm 40
mm

80mm 40
mm

100mm 40
mm

120mm 50
mm

150mm 45
mm

200mm 50
mm

TORX®

T25

T25

T25

T25

T25

T25

T25

T30

T25

T25

T25

T25

T25
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https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm12120
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8050
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8050s4
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8060
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8070
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8080
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8080s4
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8100
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8120
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8150
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8200
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm10050
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm10060
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm10080
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm10100
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm10100s4
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm10120
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm10150
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm12120
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8050
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8050s4
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8060
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8070
https://devinstance.nvent.com/nl-be/caddy/products/efsvdfm8080
https://www.nvent.com/caddy

Catalogusnummer Artikelnummer Cc TORX®
VDFM8080S4 400478 30 mm T25
VDFM8100 593310 40 mm T25
VDFM8120 593400 50 mm T25
VDFM8150 593410 50 mm T25
VDFM8200 593420 50 mm T25
AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS
Geen ZESKANT wanneer lengte 50,0 mm is.
Geen TORX®-kop bij de roestvrijstalen schroeven.
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WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geinstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en

trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika
+17.800.753.9221

optie 1 — Klantenservice
optie 2 — Technische
ondersteuning

\v

nvent

Europa
Nederland:

+31 800-0200135
Frankrijk:

+33 800901 793

Europa
Duitsland:

800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen.

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder

kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

APAC

Shanghai:
+862124121618/19
Sydney:

+61 2 9751 8500
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