
Bridle Ring met schroefdraad

KENMERKEN

Combineer schommelhaken met andere nVent CADDY
bevestigingsmiddelen om kabels te ondersteunen van
flens, Purlin profiel, aftakkabel, T-plafond profiel, enz.

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

SPECIFICATIES

Catalogusnummer Artikelnumm
er

Diamete
r

Schroefdiamet
er

Schroeftyp
e

Schroeflengt
e

Uiteindelijke statische
belasting

GR50 172920 50 mm 6 Metaal 18mm 220N

PTB6 172921 12 mm 6 Metaal 32mm 220N

PTB8 172922 16 mm 8 Metaal 32mm 220N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS
Schommelhaken niet aanbevolen voor kabels met hoog vermogen. Zie nVent CADDY Cat HP J-Haak-systeem.

WAARSCHUWING
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en
trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent
klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en
waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk
letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
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https://devinstance.nvent.com/nl-nl/caddy/products/efsgr50
https://devinstance.nvent.com/nl-nl/caddy/products/efsptb6
https://devinstance.nvent.com/nl-nl/caddy/products/efsptb8
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Noord-Amerika
+1.800.753.9221
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ondersteuning
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