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FUNKSJONER
Brukes til & lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-
kanaler
SPESIFIKASJONER
Table 1/3
Katalognummer Artikkelnummer E-nummer Materiale Overflate Retning Hullstgrrelse (HS)
ZW?207 313400 1319733 Stal Varmegalvanisert  Hgyre side 14 mm
ZWA207 387670 1319843 Stal Varmegalvanisert  Hgyre side T4 mm
ZWA207L 387675 3535059 Stal Varmegalvanisert  Venstre side 14 mm
ZWA207EG 387671 Elektrogalvanisert  Hgyre side 14 mm
Table 2/3
Katalognummer Artikkelnummer E-nummer Tykkelse (T) A B. Skrue inkludert
ZW207 313400 1319733 6 mm 106 mm 89 mm Ja
ZWA207 387670 1319843 6 mm 106 mm 89 mm  Nei
ZWA207L 387675 3535059 6 mm 106 mm 89 mm  Nei
ZWA207EG 387671 105mm 90 mm  Nei
Table 3/3
Katalognummer Artikkelnummer E-nummer Skruediameter (Sc) Skruelengde (L)
ZW207 313400 1319733 170 mm 25mm
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Katalognummer Artikkelnummer E-nummer Skruediameter (Sc) Skruelengde (L)
ZWA207 387670 1319843

ZWA207L 387675 3535059

ZWA207EG 387671

DIAGRAMMER

ADVARSEL

nVent-produkter ma installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplaeringsmateriell.
Instruksjonsark er tilgjengelig pd www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,
feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan fgre til produktfeil,
skade pa eiendom, alvorlige personskader og dgd og/eller gjgre garantien ugyldig.
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