
4G24H Twist Clip med 90° vanlig hull

FUNKSJONER

Muliggjør festing av nVent CADDY Speed Link-montasjer,
vaier, S-kroker eller kjetting fra T-profiler

Rask, enkel og sikker «vri-på»-installasjon

Utformet for å redusere oppskraping av T-profilen

Ingen verktøy kreves for installasjon

Materiale: Fjærstål

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer Artikkelnummer E-nummer Overflate Farge Hullstørrelse (HS) Flenstykkelse (FT)

4G24H 170490 1341085 NVent CADDY-armering Grå 5.8 mm 1.5 mm Max

4G24HWH 170500 1341088 Lakkert Hvit 5.8 mm 1.5 mm Max

4G24HWHSP25 172280 1340909 Lakkert Hvit 5.8 mm 1.5 mm Max

Table 2/2

Katalognummer Artikkelnummer E-nummer Størrelse på T-rutenett Statisk belastning

4G24H 170490 1341085 24mm 180N

4G24HWH 170500 1341088 24mm 180N

4G24HWHSP25 172280 1340909 24mm 180N
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DIAGRAMMER

ADVARSEL
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.
Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,
feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,
skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
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