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ﬂ\/ent | CADDY We connect and protect

Cable Tie holder med invertert flens klipp

FUNKSJONER

Brukes til & feste kabler fra bjelkeflenser
Krever kun en hammer for installasjon

Installeres pa innsiden av bjelken for & unngé utilsiktet

avrivning

Materiale: Fjeerstal

Overflate: NVent CADDY-armering
SPESIFIKASJONER

Katalognummer Artikkelnummer E-nummer  Flenstykkelse (FT) A B. Statisk belastning
4H24CTIN 160470 3-8mm 9mm 2mm 150N

4H58CTIN 160480 1319412 8-14 mm 9mm 2mm 150N

4H912CTIN 160490 1319413 14-20 mm 9mm 2mm 150N
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https://devinstance.nvent.com/no-no/caddy/products/efs4h24ctin
https://devinstance.nvent.com/no-no/caddy/products/efs4h58ctin
https://devinstance.nvent.com/no-no/caddy/products/efs4h912ctin
https://www.nvent.com/caddy
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ADVARSEL

——
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nVent-produkter ma installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og oppleeringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig pd www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan fgre til produktfeil,

skade pa eiendom, alvorlige personskader og dgd og/eller gjgre garantien ugyldig.
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de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til & endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.
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