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nVent STALHENGER med naglpistol

FUNKSJONER

Oppheng for gjengestag uten behov for ekstra festemidler
Komplett med innsatsbrakett for betong til spikerpistol

Klips montert p& munnsykke pa gass eller batteri-drevet spikermaskin, muliggjgr handfri installasjon pa konstruksjoner, og
fra gulv-niva & anvende forlenger

Vinkelbrakett med lengre ben for verktgyklaring
Festes raskt og enkelt pd betong-, stal- eller komposittmetalldekker

Et enkelt «trykk-for-a-installere»-system gj@r det enkelt for installatgrer & skyve gjengestangen gjennom monteringshullet
hvor den umiddelbart holdes pa plass

Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt Igfte og ldse pa plass, noe som sparer tid og penger
Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater pa enden av gjengestaget

Alle frakoblinger gjgres med nebbtang
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SPESIFIKASJONER

nVent.com/CADDY | 1


https://www.nvent.com/caddy

Table 1/2

Katalognummer  Artikkelnum Materiale Overflate Stangsterrelse Hgyde Bredde
mer (RS) (H) (w)
4QTIGBSF 170896 Fjeerstal, Stal, NVent CADDY-armering, 6 48.7 mm 66.8 mm
Nylon Elektrogalvanisert
Table 2/2
Katalognummer Artikkelnummer A B. Statisk belastning
4QTIGBSF 170896 46.4 mm 36 mm 330N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning representerer den statiske belastning av Spikermaskinens mellomleggs montasje. Spgr en radgiver av
Spiker maskin leverandgr hvordan evaluere statisk belastningskrav av spiker for bruk i ulik betong.

Spikermaskinens mellomlegg/pakning, er forenlig med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT®
PULSA 40E, 800E, 700, 1000 eller likevedige spikere.
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ADVARSEL

nVent-produkter ma installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplaeringsmateriell.
Instruksjonsark er tilgjengelig pd www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,
feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan fgre til produktfeil,
skade pa eiendom, alvorlige personskader og dgd og/eller gjgre garantien ugyldig.
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Nord-Amerika Europa Europa APAC

+1.800.753.9221 Nederland: Tyskland: Shanghai:
Alternativ 1 = +31 800-0200135 800 1890272 +862124121618/19
Kundeservice Frankrike: Andre land: Sydney:
Alternativ 2 — Teknisk +33 800901 793 +31 13 5835404 +61 29751 8500
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©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av
de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til & endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert. nVent.co
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