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nVent CADDY Speed Link LD laseenhet

FUNKSJONER

Lavprofil lAsemekanisme reduserer visuell effekt

Egnet for 1,5 mm nVent CADDY Speed Link-kabler

SPESIFIKASJONER

Katalognummer  Artikkelnumm E- Materiale Diameter for Hoyde Bredde
er nummer kabeltrad (H) (W)
SLJR200 196008 1342874  Rustfritt stal 304 (EN 1.5 mm 19 mm 12.7 mm
1.4301)

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

1,5 mm ldseenhetene skal kun brukes med SLC15L1000SP og SLC15L50MSP vaierspoler eller andre 1,5 mm nVent CADDY
Speed Link-tilbehgr. M4 ikke brukes med andre ledninger.
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https://devinstance.nvent.com/no-no/caddy/products/efssljr200
https://www.nvent.com/caddy
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nVent-produkter ma installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplaeringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig pd www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan fgre til produktfeil,

skade pa eiendom, alvorlige personskader og dgd og/eller gjgre garantien ugyldig.
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