
PX ni Heavy Duty Pipe Clamp med ekstern tråd

FUNKSJONER

Inkluderer kombimutter (han/hun)

Slitesterk

Mutter inkludert: Ja

SPESIFIKASJONER
Table 1/2

Katalognummer Artikkelnumm
er

E-
nummer

Materiale Overflate Ytre diameter
(OD)

NB/D
N

PXN025EG 577060 3532192 Stål Elektrogalvanise
rt

21 - 25 mm 15

PXN025S6 577460 3534442 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

21 - 25 mm 15

PXN031EG 577070 3535695 Stål Elektrogalvanise
rt

26 - 31 mm 20

PXN031S6 577470 3534444 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

26 - 31 mm 20

PXN036EG 577080 3535696 Stål Elektrogalvanise
rt

32 - 36 mm 25

PXN036S6 577480 3534446 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

32 - 36 mm 25

PXN046EG 577100 3535697 Stål Elektrogalvanise
rt

41 - 46 mm 32

 
We connect and protect
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Katalognummer Artikkelnumm
er

E-
nummer

Materiale Overflate Ytre diameter
(OD)

NB/D
N

PXN046S6 577500 3534451 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

41 - 46 mm 32

PXN052EG 577110 3535698 Stål Elektrogalvanise
rt

47 - 52 mm 40

PXN052S6 577510 3534453 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

47 - 52 mm 40

PXN063EG 577130 3535701 Stål Elektrogalvanise
rt

59 - 63 mm 50

PXN063S6 577530 3534457 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

59 - 63 mm 50

PXN073EG 577150 Stål Elektrogalvanise
rt

70 - 73 mm

PXN079EG 577160 3535702 Stål Elektrogalvanise
rt

74 - 79 mm 65

PXN079S6 577560 3534464 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

74 - 79 mm 65

PXN092EG 577180 3535703 Stål Elektrogalvanise
rt

87 - 92 mm 80

PXN092S6 577580 3534468 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

87 - 92 mm 80

PXN105S6 577600 3534473 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

100 - 105 mm

PXN117EG 577220 3535704 Stål Elektrogalvanise
rt

112 - 117 mm 100

PXN117S6 577620 3534477 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

112 - 117 mm 100

Table 2/2

Katalognummer Artikkelnumm
er

E-
nummer

Materiale Overflate Ytre diameter
(OD)

NB/D
N

PXN143S6 577660 3534486 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

137 - 143 mm 125

PXN163S6 577690 3534493 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

157 - 163 mm

PXN169EG 577300 3532245 Stål Elektrogalvanise
rt

164 - 169 mm 150

PXN169S6 577700 3534495 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

164 - 169 mm 150

PXN175S6 577710 3534497 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

170 - 175 mm
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Katalognummer Artikkelnumm
er

E-
nummer

Materiale Overflate Ytre diameter
(OD)

NB/D
N

PXN182S6 577720 3534499 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

176 - 182 mm

PXN205S6 577750 3534506 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

199 - 205 mm

PXN219S6 577770 3534511 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

213 - 219 mm 200

PXN252EG 577400 3532267 Stål Elektrogalvanise
rt

246 - 252 mm

PXN252S6 577800 3534517 Rustfritt stål 316 (EN
1.4401)

246 - 252 mm

Table 1/2

Katalognummer Artikkelnummer E-nummer Stangstørrelse (RS) Gewinde (G) Bredde (W) Tykkelse (T)

PXN025EG 577060 3532192 M10 1/2" 27 mm 2.2 mm

PXN025S6 577460 3534442 M10 1/2" 27 mm 2 mm

PXN031EG 577070 3535695 M10 1/2" 27 mm 2.2 mm

PXN031S6 577470 3534444 M10 1/2" 27 mm 2 mm

PXN036EG 577080 3535696 M10 1/2" 27 mm 2.2 mm

PXN036S6 577480 3534446 M10 1/2" 27 mm 2 mm

PXN046EG 577100 3535697 M10 1/2" 27 mm 2.2 mm

PXN046S6 577500 3534451 M10 1/2" 27 mm 2 mm

PXN052EG 577110 3535698 M10 1/2" 27 mm 2.2 mm

PXN052S6 577510 3534453 M10 1/2" 27 mm 2 mm

PXN063EG 577130 3535701 M10 1/2" 27 mm 2.2 mm

PXN063S6 577530 3534457 M10 1/2" 27 mm 2 mm

PXN073EG 577150 M10 1/2" 27 mm 2.2 mm

PXN079EG 577160 3535702 M10 1/2" 31 mm 2.5 mm

PXN079S6 577560 3534464 M10 1/2" 31 mm 2 mm

PXN092EG 577180 3535703 M10 1/2" 31 mm 2.5 mm

PXN092S6 577580 3534468 M10 1/2" 31 mm 2 mm

PXN105S6 577600 3534473 M10 1/2" 31 mm 2 mm

PXN117EG 577220 3535704 M10 1/2" 31 mm 2.5 mm

PXN117S6 577620 3534477 M10 1/2" 31 mm 2 mm

Table 2/2

Katalognummer Artikkelnummer E-nummer Stangstørrelse (RS) Gewinde (G) Bredde (W) Tykkelse (T)

PXN143S6 577660 3534486 M12 3/4" 38 mm 2.5 mm
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Katalognummer Artikkelnummer E-nummer Stangstørrelse (RS) Gewinde (G) Bredde (W) Tykkelse (T)

PXN163S6 577690 3534493 M12 3/4" 38 mm 2.5 mm

PXN169EG 577300 3532245 M12 3/4" 38 mm 2.9 mm

PXN169S6 577700 3534495 M12 3/4" 38 mm 2.5 mm

PXN175S6 577710 3534497 M12 3/4" 38 mm 2.5 mm

PXN182S6 577720 3534499 M12 3/4" 38 mm 2.5 mm

PXN205S6 577750 3534506 M12 3/4" 38 mm 2.5 mm

PXN219S6 577770 3534511 M12 3/4" 38 mm 2.5 mm

PXN252EG 577400 3532267 M12 3/4" 38 mm 2.9 mm

PXN252S6 577800 3534517 M12 3/4" 38 mm 2.5 mm

Table 1/2

Katalognummer Artikkelnummer E-nummer Skruediameter (Sc) Skruelengde (L) Statisk belastning

PXN025EG 577060 3532192 6 20mm 2500N

PXN025S6 577460 3534442 6 20mm 2500N

PXN031EG 577070 3535695 6 20mm 2500N

PXN031S6 577470 3534444 6 20mm 2500N

PXN036EG 577080 3535696 6 20mm 2500N

PXN036S6 577480 3534446 6 20mm 2500N

PXN046EG 577100 3535697 6 20mm 2500N

PXN046S6 577500 3534451 6 20mm 2500N

PXN052EG 577110 3535698 6 25mm 2500N

PXN052S6 577510 3534453 6 20mm 2500N

PXN063EG 577130 3535701 6 25mm 2500N

PXN063S6 577530 3534457 6 20mm 2500N

PXN073EG 577150 6 25mm 2500N

PXN079EG 577160 3535702 6 25mm 2500N

PXN079S6 577560 3534464 8 25mm 2500N

PXN092EG 577180 3535703 6 25mm 2500N

PXN092S6 577580 3534468 8 25mm 2500N

PXN105S6 577600 3534473 8 25mm 2500N

PXN117EG 577220 3535704 6 25mm 2500N

PXN117S6 577620 3534477 8 25mm 2500N

Table 2/2

Katalognummer Artikkelnummer E-nummer Skruediameter (Sc) Skruelengde (L) Statisk belastning

PXN143S6 577660 3534486 8 30mm 3500N
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Katalognummer Artikkelnummer E-nummer Skruediameter (Sc) Skruelengde (L) Statisk belastning

PXN163S6 577690 3534493 8 30mm 3500N

PXN169EG 577300 3532245 8 30mm 3500N

PXN169S6 577700 3534495 8 30mm 3500N

PXN175S6 577710 3534497 8 30mm 3500N

PXN182S6 577720 3534499 8 30mm 3500N

PXN205S6 577750 3534506 8 30mm 3500N

PXN219S6 577770 3534511 8 30mm 3500N

PXN252EG 577400 3532267 8 30mm 3500N

PXN252S6 577800 3534517 8 30mm 3500N

DIAGRAMMER

ADVARSEL
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.
Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,
feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,
skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika
+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

 

Europa
Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793  

Europa
Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404  

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500
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