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Hygienisk Design beskyttende viftedeksel,

ECHD

Disse nye dekslene har hgyere IP-kapslingsgrad for &
beskytte EF-filtervifter mot vanninntrenging, og dermed er
de spesielt utformet for & oppfylle de strenge
saniteerkravene for naeringsmidler.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Dette dekselet er utformet for & oppfylle de
strenge saniteerkravene for naeringsmidler, og det bidrar til
& beskytte filtervifter i vdtrom mot vanninntrenging. Nar
dekslet er montert, gker kapslingsgraden for EF-
filterviftene fra IP 54 til IP 56. Det er enkelt & fjerne
dekselet for vedlikehold og skifte av pakninger, og det kan
&pnes i en vinkel p& 35° for enkel rengjoring av filteret. Det
skrédnende toppdekslet forhindrer oppsamling av vaeske og
avfall. Brettet og sgmsveiset. (Bearbeiding kreves.)

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 56 Type 4, 12 nar det er
montert over EF utendgrs filtervifte (ECHD70 kun Type 12).

Pakning: 1 stk. med monteringstilbehgr.

Materiale: AISI 304L forhandsslipt rustfritt stal. Bla
silikonpakning i samsvar med FDA 21 CFR 177.2600.

Overflatebehandling: 400 forh&ndsslipt rustfritt stal.

Materiale: Rustfritt stal 304
Overflate: Barstet

SPESIFIKASJONER

Katalognummer Hoyde Bredde Dybde Kapslingsmateriale Produktserie
ECHD10 230mm 150mm 57mm Rustfritt stal Veggmontert
ECHD20 260mm 176mm 57mm Rustfritt stal Veggmontert
ECHD22 330mm 233mm 57mm Rustfritt stal Veggmontert
ECHD30 390mm 282mm 95mm Rustfritt stal Veggmontert
ECHD50 480mm 350mm 1710mm Rustfritt stal Veggmontert
ECHD70 480mm 350mm 160mm Rustfritt stal Veggmontert
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https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encechd10
https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encechd20
https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encechd22
https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encechd30
https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encechd50
https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encechd70
https://www.nvent.com/hoffman

ADVARSEL

nVent-produkter ma installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og oppleeringsmateriell.
Instruksjonsark er tilgjengelig pd www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,
feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan fgre til produktfeil,
skade pa eiendom, alvorlige personskader og dgd og/eller gjgre garantien ugyldig.
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