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Terminalskap i mykt stal, STE

De nye nVent HOFFMAN-terminalskapene i rustfritt stal,
serien SSTE, klassifisert som IP66, er tilgjengelige som
hyllevare i mange forskjellige stgrrelser. Skapene i mykt
stal egner seg godt til krevende innendgrs miljger. IP66-
klassifisert betyr at vann og stgv hindres fra & komme inn i
skapet som holder elektrisk utstyr og komponenter trygt
og unngar feil og ungdvendig nedetid. Skapene har et
slankt design som bidrar til & spare plass, og 180°
derhengsel som gir enkel tilgang for operatgrer og
rutinemessig vedlikehold. Skapene har ogsé en standard
|as for sikkerhet.

FUNKSJONER

Materiale: 1,2 mm lakkert stal.

Hus: Brettet og sgmsveiset. 4 stk. 8,5 mm diameter hull for veggfeste. 4 stk. M6 x 13 pinnebolter til festing av
bunnprofiler/monteringsplate.

Dgr: Med holdbare 180-graders Zamak-hengsler kan den monteringsvennlige dgren monteres for venstre eller hgyre
apning. En injisert polyuretanpakning gir en sikker tetning.

Pakning: Injisert polyuretanpakning.

nVent HOFFMAN-tilpasset zamak-1ds pa 3 mm med dobbelbit, med 90° bevegelse og en antivibrasjonsmekanisme
Jording: M8 x 18 mm jordingsbolter i hus og deksel, M8-muttere, jordingsskiver og jordingsetiketter.

Behandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk

Levering: Hus, dgr, hengsel, 1ds, ngkkel med dobbel plastbit pd 3 mm og monteringstilbehgr

Monteringsplate (BMP), DIN-profilene (BDR) og montering pa profiler (BPP) ma bestilles separat for & fullfgre
installasjonen.

Materiale: Lakkert stal
Overflate: Pulverbelagt
Farge: Lys gra

Fargekode: RAL 7035
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SPESIFIKASJONER

Katalognummer
STE151508
STE151512
STE202008
STE202012
STE203012
STE301508
STE301512
STE302008
STE302012
STE303012
STE402008
STE402012
STE403012

STE404012

ADVARSEL

Hgyde

150mm
150mm
200mm
200mm
200mm
150mm
150mm
200mm
300mm
300mm
200mm
200mm
300mm

400mm

Bredde

150mm

150mm

200mm

200mm

300mm

300mm

300mm

300mm

200mm

300mm

400mm

400mm

400mm

400mm

Dybde
80mm
120mm
80mm
120mm
120mm
80mm
120mm
80mm
120mm
120mm
80mm
120mm
120mm

120mm

Tykkelse

1

1

.2mm

.2mm

.2mm

2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

.2mm

nVent-produkter ma installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplaeringsmateriell.
Instruksjonsark er tilgjengelig pd www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,
feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan fgre til produktfeil,
skade pa eiendom, alvorlige personskader og dgd og/eller gjgre garantien ugyldig.
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https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encste151508
https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encste151512
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https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encste202012
https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encste203012
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https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encste303012
https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encste402008
https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encste402012
https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encste403012
https://devinstance.nvent.com/no-no/hoffman/products/encste404012
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