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nVent CADDY Pyramid Zestaw wsparcia

sprzetu, 6-stupkowa podstawa

FUNKCJE

Zestaw zawiera zespoty stupkoéw z podstawg, rame i
klamry systemu wspornikow

W ciggu kilku minut jedna osoba, z jednym narzedziem
moze je montowac i dostosowywac do wielkosci i
wysokosci

Innowacyjne zaciski poprzecznicy i klamra - systemu
wspornikéw umozliwiajg szybki montaz

Integralna mata piankowa zapewnia tagodne potgczenie z
wszystkimi rodzajami dachow

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w
celu dfugotrwatego dziatania

Zmontowane podpory mozna podnosi¢ jako jednostke i
tatwo przenosic

S

SPECYFIKACJE

Table 1/3
Numer katalogowy Numer Materiat Wykonczenie Temperatur Wysokosé Dtugosé
artykutu a (H) (L)
PEK6B 360427 Stal, Polipropylen, Cynkowane -34to 54.4  305-457 2172mm
Polietylen ogniowo °C mm
Table 2/3
Numer katalogowy Numer Podstawa Rura Zespot wspornika Szerokosé¢ Pole
artykutu stupa (A) kwadratowa poprzecznego (C) (W) powierzchni
(B)
PEK6B 360427 314 mmx6pc 1981 mmx 2 1232 mm x 4 pc 1588 mm 0.56m?
pc
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Table 3/3

Numer katalogowy Numer Masa Ostateczne obcigzenie Wspétczynnik bezpieczenstwa
artykutu urzadzenia statyczne (F) obciazenia statycznego
PEK6B 360427 56 kg 9960N 3:01

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obcigzenie statyczne musi by¢ stabilne i rwnomiernie rozmieszczone na ramie.
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OSTRZEZENIE

Produkty nVent powinny by¢ instalowane i uzywane wytacznie zgodnie z instrukcjami i materiatami szkoleniowymi nVent.

Instrukcje sg dostepne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela dziatu obstugi klienta firmy nVent. Nieprawidtowa
instalacja, niewtasciwe uzycie, niewtasciwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzezen nVent moze
spowodowac nieprawidtowe dziatanie produktu, uszkodzenie mienia, powazne obrazenia ciata i Smierc¢ i/lub utrate

gwarancji.
Ameryka Pétnocna Europa Europa APAC
+1.800.753.9221 Niderlandy: Niemcy: Szanghaj:
Opcja 1 — obstuga klienta +31 800-0200135 800 1890272 +86 212412 1618/19
Opcja 2 — wsparcie Francja: Inne kraje: Sydney:
techniczne +33 800 901 793 +31 13 5835404 +61 297518500
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