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nVent CADDY Rod Lock sprezyna stalowy
wieszak pretowy ze wspornikiem pistoletu do
paznokci

FUNKCJE

Podwiesza prety gwintowane bez potrzeby uzycia dodatkowego osprzetu
W komplecie wktadka gwozdziarki do betonu

Przypina sie do dyszy pistoletow gazowych lub akumulatorowych, umozliwiajgc montaz bez uzycia rgk na konstrukcji lub z
podtogi za pomocg drgzka

tacznik katowy z dtuzszg noga zapewnia miejsce na dostep narzedzi
Szybko i tatwo mocuje sie do betonowego, stalowego lub ztozonego metalowego poszycia

Konstrukcja ,push-to-install” sprawia, ze podczas instalacji, w celu natychmiastowego zamocowania w odpowiedniej
pozycji, wystarczy tylko wcisng¢ gwintowany pret w otwor montazowy

Prefabrykowane zespoty mozna wygodnie podnosi¢ i zabezpieczaé, przy duzej oszczednosci czasu i pieniedzy
Dziata z lekko uszkodzonymi gwintami i drobnymi zadziorami na gwintowanych koncowkach pretow

Konstrukcja zawiera mechanizm zwalniajgcy wspotpracujacy z kombinerkami
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SPECYFIKACJE

Table 1/2
Numer katalogowy Numer Materiat Wykonczenie Rozmiar Wysokosé Szerokosé
artykutu preta (RS) (H) (W)
4QTIGBSF 170896 Stal sprezysta, nVent CADDY Armouir, 6 48.7 mm 66.8 mm
Stal, Nylon Ocynkowane galwanicznie
Table 2/2
Numer katalogowy Numer artykutu A. B. Obciazenie statyczne
4QTIGBSF 170896 46.4 mm 36 mm 330N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podane obcigzenie statycznie odnosi sie do obcigzenia statycznego dla catego zamontowanego zestawu gwozdziarki.

Prosimy o kontakt z producentem gwozdziarki celem oszacowania obcigzenia statycznego dla danego typu gwozdzia i
betonu uzytego przy instalacji.Maksymalne obcigzenie statyczne jest mniejsze od opublikowanego czy podanego przez
producenta dla catego zestawu.

Wktadka jest zgodna z BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 jak
réwniez z gwozdziarkami bedgcymi ich odpowiednikami.

SCHEMATY

W s

=

]
|
s

‘F

=]

OSTRZEZENIE

Produkty nVent powinny by¢ instalowane i uzywane wytgcznie zgodnie z instrukcjami i materiatami szkoleniowymi nVent.

Instrukcje sg dostepne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela dziatu obstugi klienta firmy nVent. Nieprawidtowa
instalacja, niewtasciwe uzycie, niewtasciwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzezen nVent moze
spowodowa¢ nieprawidtowe dziatanie produktu, uszkodzenie mienia, powazne obrazenia ciata i Smier¢ i/lub utrate
gwarancji.
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Ameryka Pétnocna Europa Europa APAC

+1.800.753.9221 Niderlandy: Niemcy: Szanghaj:
Opcja 1 — obstuga klienta +31 800-0200135 800 1890272 +86 212412 1618/19
Opcja 2 — wsparcie Francja: Inne kraje: Sydney:
techniczne +33 800 901 793 +31 13 5835404 +61 297518500
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©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent sg wtasnoscig firmy nVent Services GmbH albo jej spotek zaleznych lub s3 licencjonowane. Wszystkie
pozostate znaki towarowe sg wtasnoscig odpowiednich wtascicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez

powiadomienia.
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