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nVent CADDY Speed Link Light Pack z kotwica

klinowa

nVent CADDY Speed Link Light Pack z kotwg rozporowg
zawiera wstepnie przycietg dtugos¢ (Tm i 2m) linki
stalowej o srednicy Tmm przynitowanej do kotwy
rozporowej oraz bardzo matego zamka blokujgcego.
Wykonawcy mogg szybko i bezpiecznie przymocowac go
do betonowego sufitu, aby podwiesic i zabezpieczy¢
oprawy i oznakowanie.

FUNKCJE

Kompletny system obejmuje linke stalowg, urzadzenie
blokujgce oraz kotwe rozporowg firmy fischerwerke GmbH
&Co. KG

Szybkie i tatwe mocowanie w spekanym i niespekanym
betonie

Nie wymaga specjalistycznych narzedzi

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH

&Co. KG
Wspoétczynnik bezpieczeristwa obcigzenia statycznego: 5:01
Wykorczenie: Ocynkowane galwanicznie
Materiat: Stal;Mosigdz
SPECYFIKACJE
Table 1/2
Numer katalogowy Numer Srednica liny z Dtugosé liny z Dtugosé Wysokosé Szerokosé
artykutu drutu drutu (L) (H) (W)
CLPTLTWAG 196093 Tmm m 54mm 17 mm 12.5 mm
CLP1L2WAb 196094 Tmm 2m 54mm 17 mm 12.5mm
Table 2/2
Numer katalogowy Numer artykutu Grubosé (T) Kat (a) Obcigzenie statyczne
CLP1LTWAG 196093 6.5 mm 60 ° TO0N
CLP1L2WA6 196094 6.5 mm 60 ° TO0ON

Srednica wiertta: 6mm

Gtebokos$é wierconego otworu:  31Tmm
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https://devinstance.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efsclp1l1wa6
https://devinstance.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efsclp1l2wa6
https://devinstance.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efsclp1l1wa6
https://devinstance.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efsclp1l2wa6
https://www.nvent.com/caddy

Glebokos$é osadzenia: 25 mm Min
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OSTRZEZENIE

Produkty nVent powinny by¢ instalowane i uzywane wytgcznie zgodnie z instrukcjami i materiatami szkoleniowymi nVent.

Instrukcje sg dostepne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela dziatu obstugi klienta firmy nVent. Nieprawidtowa
instalacja, niewtasciwe uzycie, niewtasciwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzezen nVent moze
spowodowac nieprawidtowe dziatanie produktu, uszkodzenie mienia, powazne obrazenia ciata i Smierc¢ i/lub utrate
gwarancji.

Ameryka Pétnocna Europa Europa APAC
+1.800.753.9221 Niderlandy: Niemcy: Szanghaj:
Opcja 1 — obstuga klienta +31 800-0200135 800 1890272 +86 212412 1618/19
Opcja 2 — wsparcie Francja: Inne kraje: Sydney:
techniczne +33 800 901 793 +31 13 5835404 +61 297518500
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©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent sg wtasnoscig firmy nVent Services GmbH albo jej spotek zaleznych lub s3 licencjonowane. Wszystkie
pozostate znaki towarowe sg wtasnoscig odpowiednich wtascicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez

powiadomienia.
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