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We connect and protect

PEMSA Wire Basket Tray Fast Clip

FUNKCJE

Potgczenie bez uzycia narzedzi
Wspotpracuje z szerokg gama rozmiarow i konfiguracji tac

Oszczednos¢ 80% czasu instalacji w poréwnaniu z
tradycyjnymi metodami

Materiat: Stal

Wykonczenie: Ocynkowane galwanicznie

SPECYFIKACJE

a:

C€

Numer katalogowy Numer artykutu

WBTCNRCLIPBG 820712

WBTCNRCLIPEG 820710

Kolor Dtugosé (L) Szerokos¢ (W) Wysokosé (H)
Czarny 31Tmm 22 mm 7.2 mm
31Tmm 22 mm 7.2 mm
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https://devinstance.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efswbtcnrclipbg
https://devinstance.nvent.com/pl-pl/caddy/products/efswbtcnrclipeg
https://www.nvent.com/caddy
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OSTRZEZENIE

Produkty nVent powinny by¢ instalowane i uzywane wytgcznie zgodnie z instrukcjami i materiatami szkoleniowymi nVent.

Instrukcje sg dostepne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela dziatu obstugi klienta firmy nVent. Nieprawidtowa
instalacja, niewtasciwe uzycie, niewtasciwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzezen nVent moze
spowodowac nieprawidtowe dziatanie produktu, uszkodzenie mienia, powazne obrazenia ciata i Smierc¢ i/lub utrate
gwarancji.

Ameryka Pétnocna Europa Europa APAC
+1.800.753.9221 Niderlandy: Niemcy: Szanghaj:
Opcja 1 — obstuga klienta +31 800-0200135 800 1890272 +86 212412 1618/19
Opcja 2 — wsparcie Francja: Inne kraje: Sydney:
techniczne +33 800 901 793 +31 13 5835404 +61 297518500
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©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent sg wtasnoscig firmy nVent Services GmbH albo jej spotek zaleznych lub s3 licencjonowane. Wszystkie
pozostate znaki towarowe sg wtasnoscig odpowiednich wtascicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez

powiadomienia.
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