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No6zki poziomujace HD, LFHD

Adjustable feet for leveling enclosures placed on uneven

ground. Reduce cleaning time thanks to fully covered and

sealed threads. Machining required. Design according to
EHEDG standards.

FUNKCJE
@
Opis: Regulowane stopki do poziomowania obuddéw
i ustawianych na nieréwnym podtozu. Skraca czas
‘ czyszczenia dzieki catkowitemu zakryciu i uszczelnieniu
gwintéw. Wymagana obrébka. Konstrukcja zgodna z
" normami EHEDG.
Materiat: Stal nierdzewna AISI 304. Uszczelniane silikonem
J= zatwierdzonym przez FDA.
i ‘L llos¢ sztuk w zestawie: 4 sztuki z osprzetem do montazu.
SPECYFIKACJE
Numer katalogowy Wysokosé Szerokosé Gtebokos¢ Wysokos¢é Rodzina produktéow Materiat
LFHDO4 178mm 65mm 65mm 104 = 140mm Montaz Scienny Stal nierdzewna 304

OSTRZEZENIE

Produkty nVent powinny by¢ instalowane i uzywane wytgcznie zgodnie z instrukcjami i materiatami szkoleniowymi nVent.
Instrukcje sg dostepne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela dziatu obstugi klienta firmy nVent. Nieprawidtowa
instalacja, niewtasciwe uzycie, niewtasciwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzezen nVent moze

spowodowac nieprawidtowe dziatanie produktu, uszkodzenie mienia, powazne obrazenia ciata i Smier¢ i/lub utrate
gwarancji.
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