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We connect and protect

Cantilever Arm with E3 Channel

CARACTERISTICAS

Perforated, cold rolled

Slotted backplate

Material: Aco L)
Acabamento: Pregalvanized [“'

ESPECIFICAGOES

Numero de catalogo Numero do artigo Length (L)
CE320H0250EG 585860 250mm
CE320H0500EG 585870 500mm
CE320H0750EG 585880 750mm
Altura (H): 120 mm

Largura (W): 40 mm

Espessura (T): 2 mm

A: 35 mm

B: 35 mm

C: 15.5mm

D: 50 mm

E: 6 mm

X: 1T x 18 mm

Y: 11 x27 mm

Tamanho do orificio (HS): 5 mm
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https://devinstance.nvent.com/pt-pt/caddy/products/efsce320h0250eg
https://devinstance.nvent.com/pt-pt/caddy/products/efsce320h0500eg
https://devinstance.nvent.com/pt-pt/caddy/products/efsce320h0750eg
https://www.nvent.com/caddy
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Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrugdo do produto e

materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrucdo estéo disponiveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalagdo inadequada, uso incorreto, aplicagdo incorreta ou outra falha

qualquer em seguir completamente as instrugdes e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

a propriedade, lesdes corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opgao 1 — Apoio ao cliente
Opgao 2 — Assisténcia
técnica
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Paises Baixos:
+31 800-0200135
Franca:

+33 800901 793

Europa
Alemanha:

800 1890272
Outros paises:
+31 13 5835404
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